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MCC ComDry er en gateway-enhed, der muliggør GSM-baseret tilslutning af Munters’ ComDry-affugter.

MCC forbinder ComDry-enheden med en webbaseret cloudtjeneste (Munters Connected Climate®) og 
gør det muligt for brugeren at foretage fjernstyrede indstillinger samt analysere historiske data fra 
ComDry-enheden. 

Med Munters Connected Climate®-tjenesten kan brugere modtage realtidsalarmer pr. e-mail eller sms 
og reagere øjeblikkeligt.

I den webbaserede tjeneste kan brugeren også optimere enhedens drift med en strømtidsplan, og det er 
muligt at ændre sætpunkter og dermed skabe det perfekte klima.

• Dataregistrering

• Fjernstyring af ComDry

• Alarmer til mail/sms

• Tidsindstillet drift

• Hurtig og enkel installation

• Intern antenne

• GPS-lokalisering

• Internt backupbatteri

• Internt SD-kort til data-backup

Produktblad 
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Munters Connected Climate®
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Tekniske specifi kationer

Rapporter og grafer

Driftstemperatur (ºC) -10/+50

Beskyttelsesklasse IP33

GSM M2M Cinterion 4-bånds-chipsæt

GPS Fjerde generations GMM-U2P-chipsæt

Kommunikation
med enhed

Canbus-kommunikation: alle ComDry-
enheder fra og med fi rmwareversion 
1.05

Sikkerhed
Ingen åbne porte på enheden til 
at pinge SLL Certifi cate Symmetric 
Cryptograph

Server
Adgangsbeskyttede data på Amazon 
Web Services HTTPS

• Avancerede arbejdsrapporter

• Grafvisning

• Eksport til forskellige formater

Oversigt over opkoblingsmuligheder

Cloud-baseret instrumentpanel

MUNTERS CONNECTED 
CLIMATE® – EN CLOUD-
BASERET APPLIKATION

MUNTERS CONNECTED 
CLIMATE® - GATEWAY

COMDRY
SORPTIONSAFFUGTER 
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