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L’MCC ComDry è un gateway che consente la connessione basata su GSM dei deumidificatori Munters 
ComDry.

L’MCC connette l’unità ComDry a un servizio di cloud basato sul web (Munters Connected Climate®) e 
consente all’utente di effettuare impostazioni da remoto e analizzare i dati storici dell’unità ComDry. 

Con il servizio Munters Connected Climate® l’utente può ricevere gli allarmi in tempo reale via email o 
SMS e intervenire immediatamente.

Nel servizio web, l’utente può inoltre ottimizzare il funzionamento dell’unità pianificandone l’accensione; 
è inoltre possibile modificarne i setpoint per ottenere il clima perfetto.

• Data logging

• Controllo remoto di ComDry

• Allarmi via mail/SMS

• Funzionamento pianificato

• Installazione semplice e veloce

• Antenna interna

• Posizionamento GPS

• Batteria di backup interna

• Scheda SD interna per il backup dei dati

Scheda prodotto 

MCC ComDry
Munters Connected Climate®

Munters, Business Area Air Treatment
munters.com



Specifi che tecniche

Report e grafi ci

• Report avanzato sulle prestazioni

• Mostra grafi ci

• Esportazione in diversi formati

Panoramica della connettività

Dashboard basato sul cloud
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Per maggiori 
informazioni, visitare 

il sito munters.com 

Temperatura 
d’esercizio (ºC)

-10/+50

Classe di protezione IP33

GSM Chipset M2M Cinterion 4 band

GPS Chipset GMM-U2P di 4a generazione

Comunicazione con 
il dispositivo

Comunicazione Canbus: tutte le unità 
ComDry con versione fi rmware a partire 
da 1.05

Sicurezza
Nessuna porta aperta del dispositivo su cui 
eff ettuare un ping
Crittografi a simmetrica certifi cato SLL

Server
Dati protetti accesso HTTPS servizi web 
Amazon


