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MCC ComDry är en gateway-enhet som möjliggör GSM-baserad anslutning av Munters ComDry 
avfuktare.

MCC ansluter ComDry-enheten till en webbaserad molntjänst (Munters Connected Climate®) så att 
användaren kan göra fjärrinställningar och analysera historikdata från ComDry-enheten. 

Via tjänsten Munters Connected Climate® kan användaren få larm i realtid via e-post eller sms och 
därmed vidta åtgärder omedelbart.

Med den webbaserade tjänsten kan driften av enheten optimeras med hjälp av ett tidsschema, och det 
är även möjligt att ändra börvärdena, så att ett perfekt klimat kan uppnås.

• Dataloggning

• Fjärrstyrning av ComDry

• Larm som e-post eller sms

• Schemalagd drift

• Snabb och enkel installation

• Inbyggd antenn

• GPS-lokalisering

• Internt backup-batteri

• Internt SD-kort för säkerhetskopiering
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Tekniska specifi kationer

Rapporter och diagram

• Avancerade prestandarapporter

• Visa diagram

• Export till olika format

Anslutningsöversikt

Molnbaserad manöverpanel

GATEWAY FÖR 
MUNTERS CONNECTED 
CLIMATE®

COMDRY
SORPTIONSAVFUKTARE 
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DEN MOLNBASERADE 
APPLIKATIONEN MUNTERS 
CONNECTED CLIMATE®

Drifttemperatur (°C) -10/+50

Kapslingsklass IP33

GSM 4-bands M2M Cinterion chippsats

GPS 4e generationens GMM-U2P chippsats

Kommunikation med 
enhet

Canbus-kommunikation: alla ComDry från 
inbyggd programvara version 1.05

Säkerhet
Enheten har inga öppna portar som kan 
pingas
Symmetrisk kryptering med SLL-certifi kat

Server
Dataskydd genom HTTPS-åtkomst via Ama-
zon Web Services


